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KOHLER. | Portable

Arranque facilitado gracias a las posiciones
verano / invierno

CARACTERISTICAS GENERALES

Gama PERFORM
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Potencia max (kW) 6,5
Potencia max (kVA) 8,1
Tension nominal (V) 400
Numero de fase Trifasico
Combustible Gasolina
Depésito (L) 7,3
Consumo al 75 % (I/h) 2,6
Autonomia 75% (h) 2,8
Nivel de potencia acustica garantizado LwA 99
dB(A)
Nivel de presién acustica @1m en dB(A) 83
Nivel de presién acustica @7m en dB(A) 69
PERFORM 7500 T C5 RCD CARACTERISTICAS DEL MOTOR
PORTABLE POWER Marca motor KOHLER
Ref. Motor CH440_C5
GRUPO ELECTROGENOGamaPERFORM Distribucién Valvulas en cabe:
Arranque Lanzador
Seguridad aceite QOui
VENTAJAS PRODUCTO Cilindrada (cm3) 429
Proteccion differential incluye Capacidad de aceite (1) 1,3

CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR

Motor Profesional KOHLER refrigerado por Tecnologia Con anillos y
aire escobillas
Excelente relacion resultado/precio Ajustamiento AVR No
Grupo garantizado 3 anos Indice de proteccwn IP 23

Clase de aislamiento H

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro
ciclénico Quad Clean ofrece 4 niveles de
filtracion efectivos,disefiados para expulsar las
particulas gruesas y capturar las mas finas.
Garantiza una entrada de aire siempre limpio,
favorece el ahorro de carburante y optimiza la

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor +

proteccion diferencial y contador horario

DIMENSIONES Y PESO

potencia del motor al tiempo que prolonga su Longitud (cm) 81
vida til. Anchura (cm) 99,9
Altura (cm) 59
ALTERNADOR SOBREDIMENSIONADO Peso neto (kg) 93,5
Ideal para la alimentacion de los aparatos
electrénicos , el alternador sobredimensionado EMBALAJE
da seguridad a la alimentacién de los grupos : Tipo de acondicionamiento Carton
esta dotado con un grado de arménicos muy Longitud (cm) 82
bajo, limita la variacion de tension y de Anchura (cm) 56,5
frecuencia de la corriente suministrada, Altura (cm) 60
mientras asume los impactos de carga en el Peso (kg) 95,5
arranque. Tipo de paleta 120/80
Numero de carténpor paleta 6
Gama PERFORM Altura de paleta (cm) 193
La realizacion y la competitividad de un Peso de la paleta acondicionada (kg) 583

material, adaptado a un uso frecuente.

i Cordaras
SEhrAN Clean
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ACCESORIOS ENTREGADOS

Embudo

Manual de utilizaciéon y de mantenimiento

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos
Empufiaduras antideslizantes ergonémicas

OPCIONES
STD-FR Compliant to NF-C15-401

3499231004012 VERSO 10 T 40A - Inversor de fuente manual para conectar un generador trifasico a
una vivienda

3499231002575 RKB1HD - Kit carretilla para PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T /
DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Ruedas antipinchazos @ 290 mm

3499231920039 RKS2 - Kit de mantenimiento para PERFORM 4500 - 5500T — 6500 - 7500 T /
WELDARC 200 - 220 T que incluye aceite, bujia y filtro de aire

RH1 RH1 - Funda de proteccién para HX 4000 — 6000 - 7500T / HXC 4000 — 6000 - 7500T /
PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL /
TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensiones : 82 x 58 x 50 cm

3499231000786 RLIFT2 - Arco de elevacién central para PERFORM 4500 XL- 6500 — 6500 XL /
TECHNIC 6500 — 7500T

3499231920831 GSC - Generator Smart Care : Caja bluethooth que se adapta a todos los grupos
electrogenos portatiles
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